

















Jatkud, kesk- ja seinakandurid korvrennidele GR-Magic kérgusega 55 mm

Galvaniseeritud voi kuumtsingitud lehtteras, tsingikihi paksuses vahemalt 10 ja 20 um

: ~ ; Leht-
Foto vai joonis Kood Tuup Pakf:_nd Uhik AU | Reqgis | LA teras K?al_
tk v6i m mm mm mm mm kg/thik
6016596 GSV 34 jatk 25 tk 34 28 0.03
sotegss | 1S StKInuskandu- g | g1 g 22 0.02
6437109 | K 12 1818 Kinnitus seina 25 tk 50 50 0.065
GMA/M8 Keskkandur
6015239 (OMM) 25 tk 65 40 0.083
6016715 GEV 36 Nurgaliides 100 tk 42-54 23 0.03
Valgustiriputusrennid LTR korgusega 60 mm
Pikkused 3 m,6 m; koormus kuni 38 kg/m (kandeava 2,5 m)
Kuumtsingitud lehtteras, tsingikihi paksus vahemalt 20 pm
Pakend Pikkus | Kérgus | Laius Leht- Kaal
Foto vai joonis Kood Tuup ~ Uhik 9 teras L
tk voi m mm mm mm mm kg/Uhik
6055810 | LTR Valgustiriputusrenn 3 m 3000 60 75 0.75 1.25
6055812 | LTR Valgustiriputusrenn 6 m 6000 60 75 0.75 1.25
Pikkused 3 m, 6 m; koormus kuni 38 kg/m (kandeava 2,5 m)
Kuumtsingitud lintmeetodil + pulbervarvitud lehtteras, polaarrvalge (RAL 9010)
Pakend Pikkus | Kérgus | Laius oL Kaal
Foto vai joonis Kood Tulp . Uhik 9 teras L
tk v6i m mm mm mm mm kg/Uhik
6055820 | LTR Valgustiriputusrenn 3 m 3000 60 75 0.75 1.25
8055812 | LTR Valgustiriputusrenn 6 m 6000 60 75 0.75 1.25




Jatkud, ihendused ja fiksaatorid valgustiriputusrennidele LTR korgusega 60 mm
Kuumtsingitud lehtteras, tsingikihi paksus vahemalt 20 pm

: - : Leht-
Foto voi joonis Kood Taup Pak~e_nd Uhik Pikkus | Korgus |- Laius teras Ke.l.al.
tk voi m mm mm mm mm kg/uUhik
6067093 RLVK 60 Jatk 10 tk 100 56 0.092
6067115 | RWVL 60 Jatk, painduv 10 tk 200 56 0.156
7082010 RGV 60 Vertikaaljatk 10 tk 254 56 0.24
8000014 ALL/75 T-Uhendus 1 tk 68 60 87 0.22
7272200 ©B0-400265 1 tk | 68 | 60 | 70 0.21
otsafiksaator
Keskkandurid valgustiriputusrennidele korgusega 60 mm
Kuumtsingitud lehtteras, tsingikihi paksus vdhemalt 20 pm
Pakend Pikkus | Kdrgus | Laius s Kaal
Foto vdi joonis Kood Tulp . Uhik 9 teras L
tk v&6i m mm mm mm mm kg/thik
8000016 | AWK/75 Keskkandur 1 tk 75 43 50 0.09
6358810 | MAH/LTR Keskkandur 25 tk 68 85 50 0.121
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