

















Sietveidas renes GR-Magic ar augsumu 55 mm aksesuari

Garums | Y95 | platums | ME1ER | g
Foto vai rasejums Kods Tips lepak. | Meérv. tums biezums
mm mm Kg/gab
mm mm
6016596 GSV 34 savienojums 25 gab 34 28 0.03
6016855 GKS 34 stiprinajums 100 gab 34 22 0.02
6437109 | K 12 1818 Pievienojums 25 gab 50 50 0.065
soiszey | SIS PEEm %5 | gab | 65 40 0.083
vitnstienim
6016715 CIEY S mguisEms 100 | gab | 42-54 23 0.03
savienojums
Gaismas rene LTS 60mm augstuma
Garums 3m, 6m. Slodze 38 kg/m (attalums starp kronSteiniem 2,5 m)
Cinkotais lokSnu térauds, cinka slanis 20 pm
Augs- Metala
Foto vai rasejums Kods Tips lepak. | Merv. ERTMS tums R biezums S
mm mm Kg/gab
mm mm
6055810 LTR Gaismas rene g m 3000 60 75 0.75 1.25
6055812 LTR Gaismas rene 6 m 6000 60 75 0.75 1.25
Garums 3m, 6m. Slodze 38 kg/m (attalums starp kronsteiniem 2,5 m)
Cinkotais lokSnu terauds, cinka slanis 20 ym + pulverkrasoSana (RAL 9010, sniegbalts)
Augs- Metala
Foto vai rasejums Kods Tips lepak. | Meérv. Caime tums FELITS biezums Sele
mm mm Kg/gab
mm mm
6055820 LTR Gaismas rene 3 m 3000 60 75 0.75 1.25
8055812 LTR Gaismas rene 6 m 6000 60 75 0.75 1.25




Gaismas renes LTS ar augstumu 60mm aksesuari
Cinkotais térauds, cinkoSanas slanis 20 pm

Garums | 295" | patums | MR | garg
Foto vai rasejums Kods Tips lepak. | Meérv. tums biezums
mm mm Kg/gab
mm mm
Gisgges | NHSCY SIS 10 | gab | 100 | 56 0.092
savienojums
Fi vl _
]'_,i_s.' 6067115 FUL CUBII 10 | gab | 200 | 56 0.156
: savienojums
7082010 RS vertielae 10 | gab | 254 | 56 0.24
savienojums
8000014 | ALL/75 T-savienojums 1 gab 68 60 87 0.22
7272200 OO 20005 | gab | 8 | 60 | 70 0.21
gala fiksators

Centralais stiprinajums gaismas renei 60 mm platuma, vitnstienim 8-10mm
Cinkotais térauds, cinka slanis 20 pm

Garums| Y95 | platums | Met@ | g0
Foto vai rasgjums Kods Tips lepak. | Meérv. tums biezums
mm mm Kg/gab
mm mm
8000016 | AWK/75 Centrala piekare 1 gab 75 43 50 0.09
6358810 MAH/LTR Centrala piekare 25 gab 68 85 50 0.121
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