Ficha Técnica
Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaiia

metalica, FT
Referencia: 1186502

Abrazadera sobre perfil con base U, mediacafia metalica con bordes
redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 1
cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con
tornillo de 1 paso en la mediacafa, cabeza de tornillo hexagonal universal
SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores
y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-cafa. En circuitos de corriente
alterna, debido al calentamiento inductivo, no se deben utilizar cables unipolares
en conductos galvanizados ni en carriles perfilados.

&S &R BRI
. Acero

. Galvanizado por inmersién en caliente

Referencia 1186502

Tipo BS-U1-M-12 FT

Denominacion 1 Abrazadera sobre perfil 2056

Fabricante OBO

Dimensién 08-12mm

Material Acero

Superficie Galvanizado por inmersién en caliente

Norma superficies DIN EN ISO 1461

Unidad VK mas pequefia 100

Cantidad Pieza

Peso 3,3 kg

Unidad de peso kg/100 ud.

guflla de CO2 (GWP) Cradle-to- | 0,0852 kg CO2e / 1 Unidad
ate
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Ficha Técnica
Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaiia

metalica, FT
Referencia: 1186502

||! Longitud 22,5 mm

11 17 Ancho 17 mm
Altura 40 mm
1 ’5 Espesor de chapa 1,5 mm
Medida A 22,5 mm
(D VAl o Medida B 17 mm
I ~ Medida C 28 mm
Medida G (mm) M6
< Medida H 40 mm
iIL ™ M6 Medida L 34 mm
Medida t 1,5 mm
F/ﬂ?
22,5 SW 10/
28
Numero de cables / tubos 1
Mantenimiento de funcion si
Para diametro de tubo max. 12 mm
Para diametro de tubo min. 8 mm
Para carriles con ancho de ranura| 22 mm
(con intervalo) max.
Para carriles con ancho de ranura 18 mm
(con intervalo) min.
Rosca M6
Libre de halégenos si
Longitud, dimensiones exteriores | 28 mm
Max. Par de apriete 3 Nm
Con bandeja metélica si
Modo de montaje Perfiles en C
Conforme a ROHS si
Ancho de ranura 10 mm
Rango de sujecion D max. 12 mm
Rango de sujecién D min. 8 mm
Accesorio de superficie Galvanizado en caliente
Accesorio de material Acero
Con contramediacafia no
Material de la bandeja Acero
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