Ficha Técnica
Mediacana doble, metalica A2

Referencia: 1196597

Mediacafia doble de metal como capa intermedia entre dos o tres cables dentro
de una abrazadera semirredonda.
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"A2 Acero inoxidable

. Pulido, con tratamiento posterior

Referencia 1196597

Tipo 2058 M2 22 A2

Denominacion 1 Mediacafia doble

Fabricante OBO

Dimensién 16-22mm

Material Acero inoxidable 1.4301

Superficie Pulido, con tratamiento posterior

Norma superficies

Unidad VK mas pequefia 50

Cantidad Pieza

Peso 2,3 kg

Unidad de peso kg/100 ud.

gutella de CO2 (GWP) Cradle-to- | 0,1199 kg CO2e / 1 Unidad
ate
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Ficha Técnica
Mediacana doble, metalica A2

Referencia: 1196597

Medida B 28 mm
Medida H 5,4 mm
Medida L 35 mm
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Modelo de contrabandeja/bridas | Mediacafia doble
Apropiado para diametro de ca- | 22 mm

bles max.

Conforme a ROHS si
Rango de sujecién D max. 22 mm
Rango de sujecién D min. 16 mm
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