Ficha Técnica
Cinta perforada, barra FT

Referencia: 1465805

Cinta perforada en barras.

. Galvanizado por inmersién en caliente

Referencia 1465805

Tipo OSS 30x3 3M FT

Denominacion 1 Cinta perforada

Denominacién 2 en barras

Fabricante OBO

Dimensién 30x3x3000mm

Material Acero

Superficie Galvanizado por inmersién en caliente

Norma superficies DIN EN ISO 1461

Unidad VK mas pequefia 30

Cantidad Metro

Peso 53,6 kg

Unidad de peso kg/100 m

guctalla de CO2 (GWP) Cradle-to- | 1,5303 kg CO2e / 1 Metro
ate
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