Ficha Técnica
Proteccion media y fina FRD 2 para sistemas de hilos de

dos conductores 24 V
Referencia: 5098727

Proteccion contra sobretensiones para utilizar en sistemas de medicion, control y
regulacién

« Proteccion media y fina

* Modelo estandar para sistema de pares de hilo

« Circuito protector en dos fases

« Con bornes de conexién de facil montaje y sin tornillos

* Médulo de 17,5 mm que ahorra espacio

« Con desacoplamiento éhmico integrado en el ramal en serie

Aplicacion: Instalacion universal en carriles DIN de 35 mm en cualquier cuadro
de distribucién convencional.

CCEE®

Referencia 5098727

Tipo FRD 2-24

Denominacion 1 Descarregador de sobretensoes

Denominacién 2 com resisténcia

Fabricante OBO

Dimension 24V AC

Unidad VK mas pequefia 1

Cantidad Pieza

Peso 5,1 kg

Unidad de peso kg/100 ud.

gu?lla de CO2 (GWP) Cradle-to- | 0,3121 kg CO2e / 1 Unidad
ate
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[ - B T Control de descargadores no
1@ b b ®3 Seccion de conexion flexible max.| 2,5 mm?
‘ \)‘ k R D ‘ Seccion de conexion flexible min. | 0,14 mm?
Gy | Seccion de conexion multifilar 2,5 mm?
PE ¢ N % PE max.
‘ VL R D ‘ Seccién de conexion multifilar 0,14 mm?
2 @ . . ’—‘ . 04 min.
| | Seccién de conexion rigida max. | 2,5 mm?
Seccion de conexion rigida min. | 0,14 mm?
Numero de polos 2
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Atenuacion de entrada (Insertion
loss)

Toma a tierra a través de: Borne
Modelo a prueba de explosiones | no

Contacto de sefializacién remota | no

Corriente de impulso de descarga| 5 kA

total (8/20)

Maxima tensién de funcionamien-| 19 V

to CA

Maxima tension de funcionamien-| 28 V

to CC

Resistencia de aislamiento >10 MQ
Capacidad (hilo-hilo) <10 nF
Capacidad (hilo-tierra) <10 nF
Kategorie Tipo 2+3 / C2+C1
LPZ 1-3

Modo de montaje Rail simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga | 2,5 kA

(8/20 ps)

Corriente de carga nominal CA 0,14 A
Corriente de carga nominal CC | 0,2 A
Tension nominal 24V

Norma de ensayo IEC 61643-21
Conforme a ROHS si

Conexion del apantallamiento no

Clase de proteccion 1P20

Nivel de proteccién conductor- <120V
conductor

Nivel de proteccion conductor- <60 V

tierra

3dB @ 1 MHz dB
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[ ] Resistencia en serie por conduc- | 15Q + 10 %
1@ . o ® 3 tor
‘ NS l R o ‘ SPD segun IEC 61643-21 Categoria I+l / C2+C1
‘ Gry T Conector / hilos protegidos Borne
PE" l ) A ® PE Resistencia a la sobrecorriente | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20us)
"y [ D momentanea conductor - conduc-
VLY R T tor
20— — 1 °4 Resistencia a la sobrecorriente | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20ps)
L B ] momentanea conductor - tierra
Unidad de division TE (17,5 mm) | 1
Rango de temperatura max. 80 °C
Rango de temperatura -40 °C
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