Ficha Técnica
Bandeja portacables RKS-Magic® 60, blanco puro

Referencia: 6048251

Bandeja portacables con sistema de fijacién rapida integrado. Perforacion lateral
continua de 7 x 20 mm para la instalacion de componentes de unién y de
montaje adicionales. Con perforaciéon de 11 mm en el suelo para la suspension
directa de la varilla roscada. Longitud util 3.000 mm.

La superficie de la bandeja portacables esta galvanizada en banda y las
superficies visibles son blancas (RAL 9010) con recubrimiento en polvo.

Piezas preformadas blancas (RAL 9010) con recubrimiento en polvo y otros
colores previa solicitud.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.
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. Acero
E%Es PES50 - poliéster/epoxi/superficie visible revestida
Referencia 6048251
Tipo RKSM 610 FSK RW
Denominacion 1 Bandeja portacables RKSM
Denominacion 2 Magic, con conector rapido
Fabricante OBO
Dimension 60x100x3050
Color blanco puro; RAL 9010
Material Acero
Superficie PES50 - poliéster/epoxi/superficie visible revestida
Norma superficies
Unidad VK mas pequefia 6
Cantidad Metro
Peso 146,3 kg
Unidad de peso kg/100 m
guflla de CO2 (GWP) Cradle-to- | 3,2205 kg CO2e / 1 Metro
ate
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e Longitud 3.050 mm
) Ancho 100 mm
© Altura 60 mm
Espesor de chapa 0,75 mm
B Medida B 100 mm
7x32 Medida y 50 mm
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Modelo de unién conector integrado
;I'ipo de fijacion sistema de mon- | Suelo Techo Pared
aje

Transitable no

Orificios de la base 1

Mantenimiento de funcion si

Con tapa no

IF’erforacic’m de montaje en el sue-| si

o

Calibre maestro de agujeros no

OTAN

Seccion efectiva 58 cm?

Seccidn efectiva 5800 mm?
Conforme a ROHS si

Acero inoxidable, barnizado no

Perforacion lateral si

Tipo vano ancho no

Tipo de test de carga segun IEC | Tipo Il

61537

Longitud util 3000 mm

Tipo del conector del sistema por-| Fijacion a presion
tacables
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Distancias aplicables entre sopor-
tes min.
Distancias aplicables entre sopor-| 2,5 m
tes max.
Clase de carga NEMA 8AA
Distancia de sujecién 1,0 m 1,2 kN/m
Distancia de sujecién 1,5 m 0,9 kN/m
Distancia de sujecion 2,0 m 0,6 kN/m
Distancia de sujecion 2,5 m 0,4 kN/m

o Diagrama de carga bandeja de chapa RKSM 60
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