Ficha Técnica
Bandeja portacables MKS-Magic® 60 sin perforar, negro

Referencia: 6062979

Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijacién rapida integrado.
Revestimiento en negro.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

pP135 PES135 - poliéster

Referencia 6062979

Tipo MKSMU 610 FSK SW

Denominacion 1 Bandeja portacables MKSMU

Denominacion 2 s/perforar, aguj. de union

Fabricante OBO

Dimension 60x100x3050

Color negro intenso; RAL 9005

Material Acero

Superficie PES135 - poliéster

Norma superficies

Unidad VK mas pequefia 6

Cantidad Metro

Peso 198,46 kg

Unidad de peso kg/100 m

gu?lla de CO2 (GWP) Cradle-to- | 4,4133 kg CO2e / 1 Metro
ate
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| 8 Tamafio 60 x 100
. Longitud 3.050 mm
s B Ancho 100 mm

Altura 60 mm
I Espesor de chapa 1mm

Medida B 100 mm
LI Medida W 100 mm
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Modelo de unién

Tipo de fijacién sistema de mon-
taje

conector integrado
Suelo Techo Pared

Mantenimiento de funcion no

Con tapa no
IPerforacién de montaje en el sue-| no

o

Calibre maestro de agujeros no
OTAN

Seccidn efectiva 58 cm?
Seccion efectiva 5800 mm?
Conforme a ROHS si

Acero inoxidable, barnizado no
Perforacion lateral no

Tipo vano ancho no
Longitud util 3000 mm

Tipo del conector del sistema por-
tacables

Fijacion a presion

Distancias aplicables entre sopor-| 1,5 m

tes min.

Distancias aplicables entre sopor-| 2,5 m

tes max.

Distancia de sujecion 1,5 m 1,5 kN/m
Distancia de sujecion 1,75 m 1,25 kN/m
Distancia de sujecion 2,0 m 1 kN/m
Distancia de sujecion 2,5 m 0,5 kN/m



