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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
Nr. 05-DOP-010-LV 
 
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu 
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Produkta tipa unikālais identifikācijas kods PYROPLUG® Cable Wrap FBA-WI 
Paredzētais lietojums Uguns apturēšanas un ugunsdrošie blīvēšanas produkti:  Atvērumu 

blīvējumi 

Ražotājs OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG 
 Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Vācija 
 Z ražotne 

AVCP sistēma Sistēmas 1 un 3 

Eiropas novērtējuma dokuments EAD 350454-00-1104 

Eiropas tehniskais novērtējums ETA-15/0803 

Veiktspējas noturīguma sertifikāts 0761-CPR-0503 

Tehniskā novērtējuma iestāde Austrijas Būvniecības zinātņu institūts (OIB), Vīne 

Paziņotā iestāde Braunšveigas Būvmateriālu testēšanas institūts MPA (0761) 

 

Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

Būtiskās īpašības Veiktspēja Saskaņotā tehniskā specifikācija / 
verifikācijas metode 

Reakcija uz uguni E klase EN 13501-1 

Noturība pret uguni Atkarībā no konstrukcijas un uzstādīšanas - 
līdz EI120; skatīt ETA-15/0803 EN 13501-2 

Noturība/Funkcionālā izmantojamība Izmantot Z1 kategoriju EOTA TR 024 

Bīstamu vielu izdalīšanās Nav bīstamu vielu izdalīšanās EAD 350454-00-1104 
 

 

 

Iepriekš norādītā izstrādājuma veiktspēja atbilst deklarētajam veiktspējas rādītāju kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību 
deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs. Šis dokuments 
ir pieejams lejupielādei www.obo.de vai www.obo-bettermann.com. 

 

Parakstīja ražotāja uzdevumā un vārdā 

  

Mendena, 30.04.2021.   

 Stefan Ring  Hans-Theo Fabry 
PM/R&D BSS vadītājs  Ražošanas vadības BSS 
 

 

 Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 05-DOP-010 aizstāj versiju Nr. 2020/05-CPR/021. 



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Nr. 05-DOP-010-LT 
 
Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą 
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Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas PYROPLUG® Cable Wrap FBA-WI 
Numatytasis naudojimas Ugnies stabdymo ir priešgaisrinio sandarinimo gaminiai: Skvarbos 
sandarikliai 

Gamintojas OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG 
 Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Vokietija 
 Z įrenginys 

AVCP sistema 1 ir 3 sistemos 

Europos vertinimo dokumentas EAD 350454-00-1104 

Europos techninis įvertinimas ETA-15/0803 

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas 0761-CPR-0503 

Techninio vertinimo įstaiga Austrijos statybos inžinerijos institutas (OIB), Viena 

Notifikuotoji įstaiga Braunšveigo civilinės inžinerijos medžiagų bandymo 
institutas MPA (0761) 

 

Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Suderintoji techninė specifikacija / 
patikros metodas 

Reakcija į ugnį E klasė EN 13501-1 

Atsparumas ugniai Priklausomai nuo konstrukcijos ir įrenginių,  
iki EI120; žr. ETA-15/0803 EN 13501-2 

Ilgaamžiškumas / tinkamumas 
eksploatuoti Naudojimo kategorija Z1 EOTA TR 024 

Pavojingų medžiagų patekimas Pavojingos medžiagos nepatenka EAD 350454-00-1104 
 

 

 

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių 
deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas. Šį dokumentą 
galima atsisiųsti iš www.obo.de arba www.obo-bettermann.com. 

 

Pasirašyta gamintojo vardu ir jo naudai 

   

Mendenas, 2021 04 30   

  Stefan Ring  Hans-Theo Fabry 
Projektų vadovas /  Produktų valdymas, PSS 
moksliniai tyrimai ir plėtra, PSS 

 

 

 Ši eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 05-DOP-010 pakeičia versiją Nr. 2020/05-CPR/021. 
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